Technicky list /% Hoffmann Group

ROHM

Unasacia dosticka z tvrdokovu pre hnaciu dosku, 1 kus

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 327680
GTIN 4019208020167
Trieda polozky 35R
Popis

Prevedenie:

Celné unasace su upinacie nastroje v mechanickej vyrobe. SliZia na prenos krutiaceho momentu
vretena stroja na obrobok. Pomocou ¢elnych unasacov (nazyvané aj unasacie hroty) sa v
obrabacich strojoch upinaju hriadele medzi hrotmi. Jednym upnutim je mozné obrobit cely
vonkajsi obrys obrobku. Uchopenim pomocou obrabacich centier mézu byt realizované vysoké
poziadavky na obvodovu hadzavost.

CoAE je konstantny ¢elny unasa¢, ktory sa manudlne upina do sustruhu. PouZiva sa prevazne
na upinacie obréabanie sustruzenim po celej dizke. Komponenty sa upinaju ¢elnou stranou. V
rovnakom upnuti sa moze navyse vykonat opracovanie frézovanim. Jeho vyhodou je konstantna
upinacia sila, aj pri nerovnych ¢elnych plochach alebo vaésich odchylkach od pravouhlosti.
Upinac je radialne bez véle. Vdaka moduldrnej konstrukcii je mozné pouzit rézne hroty, ako aj
rozne unasacie kotuce s jednym jedinym ¢elnym unasacom a takto obrabat r6zne geometrie.
CoAE nahradza Rohm ¢elné undasace CoA. Vhodné pre manudlne upinacie obrabacie stroje.
Vhodné pre:

Unasacie kotuce €. 327641; 327651 vel. 41-80; 51-100 a 81-160.
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Hrabka

3,2mm
Dizka stran 9,5 mm
Pocet dosiek 1
Atribut Nazov produktu 1 kus
Druh produktu Celny unasac
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