Technicky list /b Hoffmann Group

HellermannTyton
Stprava univerzalnych spojok na rury SpeedyTie, Zltych, 5-dielne, Sirka:
13mm
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UDAJE O OBJEDNAVKE
Cislo objednavky 08374013
GTIN 4031026229478
Trieda polozky 08M
Popis

Prevedenie:

Viazac¢ s opdatovnym otvorenim SpeedyTie z polyamidu 6.6 je mozné pohodine otvorit a
uzavriet s patentovanym rychlouzadverom, minimalna nastavovacia sila 888 N; koniec pasu je
mozné na uzavere navinut naspat.

Technicky opis

Sirka 13 mm
maximalny priemer zvazkov 210 mm
Opatovna pouzitelnost ano
Minimalna nastavovacia sila 888 N
Farba ZIta
Atribut Nazov produktu 5-dielne
Pocet kusov 5

Druh produktu Kéblové spojky
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