
Technický list

TextFlow 12

Textilná lepiaca páska odolné voči UV žiareniu, modro-sivá, Šírka×dĺžka
(mm×m): 48X23

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 083615 48X23

GTIN 048011538518

Trieda položky 08M

Popis

Prevedenie:
3M™ 8979 je vhodná z dôvodu svojej priľnavej štruktúry a odolnosti voči UV pre trvalé a
preventívne aplikácie vo vnútornom a vonkajšom priestore. Okrem toho odpudzuje vodu a
tak sa môže použiť aj na utesnenie.
Upozornenie:
Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými
smernicami o skladovaní.

Technický opis

Dĺžka 23 m

Označenie výrobcu 8979

Hrúbka 0,31 mm

Šírka 48 mm

Farba modro-sivá
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Sklad Vlhkosť vzduchu 50 - 60 %

Pravítko k dispozícii nie

Lepiaca hmota prírodný kaucuk

Druh lepiacej pásky jednostranná

Minimálna trvanlivosť 18 Mesiac

Teplota skladovania 20 - 23 °C

odolné voči teplotám do 93 °C

Rozťažnosť 19 %

Pevnosť v ťahu 6,3 N/mm

Zvláštnosť odolné voci UV žiareniu

Zvláštnosť odolná proti oderu

Zvláštnosť tlmiace

Podkladový materiál tkanina

Použitie utesnenie

Použitie krytie

Použitie uzavretie

Použitie viazanie

Použitie izolovanie

Lepiaca sila na oceli 0,212 N/mm

Atribút Názov produktu modro-sivá

Druh produktu Lepiaca páska
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