Technicky list /b Hoffmann Group

Upina¢, HSK-A 63 A = 160, @ upnutia D1: 32mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 30433532
GTIN 4045197289155
Trieda polozky 31A
Popis

Prevedenie:

- S otvorom na cipy RFID/Balluff.

- Upravené funkcné plochy HSK.

GARANT: Vsetky stopky tvrdo presustruzené (tichy chod!).

Pouzitie:

Na upinanie nastrojov s bo¢nou unasacou plochou podla DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.
Zvlastne prislusenstvo:

Rura na chladiaci prostriedok ¢. 309880; nastrény kluc ¢. 309890.

Upozornenie:

HSK 40 a 50, typ A a E su dostupné od vyrobcu.

Technicky opis

Dizka vy¢nelku Rozmer A 160 mm
Nahradna upinacia skrutka ¢. 309900 32

@ upnutia D, 32 mm
Vonkajsi @ D 72 mm
Upinac HSK-A 63 A =160
Norma upinaca ISO 12164-1
Norma upinaca DIN 69882-4
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Norma upinaca

Tvar

Kvalita vyvazenia G pri otackach
Presnost obvodovej hadzavosti
Stratégia obrabania

Stratégia obrabania

Druh produktu

DIN 69893
A
G 2,5 pri 25000 min”
<3 um
HSC
HPC

Povrchové skluc¢ovadlo

Prislusenstvo

Trubicka na chladenie HSK pre HSK 32

Nastrény klu¢ pre trubicku pre privod chladenia HSK pre
HSK 32

Nahradna upinacia skrutka pre sklu¢ovadla s upinanim @&
D132

309880 32

309890 32

309900 32

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:30

2/2



