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Uhlová brúska Classic, Typ: 72210600

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 077151 72210600

GTIN 4014586851259

Trieda položky 03F

Popis

Prevedenie:
· Vysokovýkonný motor FEIN s enormným krútiacim momentom pre vysoký úberový

výkon.
· Samočinné blokovanie po výpadku prúdu.
· Zadná rukoväť otočná v 4 polohách .
· Elektrický brzdový systém EBS bez opotrebovania zastaví zariadenie za menej ako 3

sekundy.
· FEIN rýchloupínací systém QuickIN pre rýchlu jednoduchú a spoľahlivú výmenu kotúča

bez nástroja.
Rozsah balenia:
Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte, upínacej súpravy.

Technický opis

maximálny ⌀ kotúčov 230 mm

Príkon 2000 W

maximálne vibrácie podľa EN 6 m/s2

Označenie výrobcu WSB 20-230

maximálna hĺbka separácie 66 mm

Zvláštnosť QuickIn
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Hmotnosť 4,8 kg

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka

Druh produktu Uhlová brúska
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