Technicky list /b Hoffmann Group

KlieStinové upinacie tine ER, HSK-A 100 A = 160, Pre velkost upinacej kliestiny

ER: 32

»

0- ]

UDAJE O OBJEDNAVKE
Cislo objednavky 305515 32
GTIN 4045197289766
Trieda polozky 31A
Popis

Prevedenie:

S otvorom na cip Balluff/RFID.

- VSetky stopky tvrdo presustruzené (tichy chod!).

- Vyvitany priechod (bez nastavovacej skrutky).

- VSetky funkéné plochy HSK obrobené.

Pouzitie:

Na upinanie nastrojov s valcovou stopkou v upinacich klieStach ER podla DIN 6499 - typ A a B.
Rozsah balenia:

Vratane upinacej matice s povrchovou Upravou High-Speed.

Zvlastne prislusenstvo:

Rura na chladiaci prostriedok €. 309880, nastrény kluc¢ €. 309890, upinacie klieSte ER ¢. 308881 -
309434, upinaci klu¢ ER ¢. 309680, prip. 613300.

Technicky opis

Rozsah upinania 2-20mm

pre ER klieStiny 32

Dizka vy¢nelku Rozmer A 160 mm
Vonkajsi @ D 50 mm
Upinac HSK-A 100 A= 160
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Norma upinaca SO 12164-1
Norma upinaca DIN 69882-6
Norma upinaca DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvazenia G pri otackach G 2,5 pri 25000 min
Presnost obvodovej hadzavosti <3um
Stratégia obrabania HSC
Otvor Balluffchip ano
Druh produktu Kliestinovy upinaci tfn
Prislusenstvo

KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 19 308986 19
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 14 309001 14
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 4 309000 4
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 17 308981 17
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 7 309000 7
Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 11 309001 11
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 18 309000 18
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 16 309000 16
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 18 308981 18
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 5 309000 5
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 11 309000 11
l}jlri)?j';iga;gs;fesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity 309002 14
Upinaci klu¢ HiRunER pre momentové kluce Typ 32 309749 32
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 19 308981 19
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 11 308981 11
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 20 308986 20

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 13.12.2023 22:25 2/6



Technicky list

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci@ d 18

Upinacia klieStina ET na rezanie zavitov s axidlnou
kompenzaciou Menovity upinaci @ d 11

Upinacia klieStina ET na rezanie zavitov s axialnou
kompenzaciou Menovity upinaci @ d 12

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 10
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 10

KlieStina ER Menovity upinaci @ d 7

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 6
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 13

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 3
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 15

KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 8
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 14

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 7
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 9

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 4
Klietina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 5

KlieStina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci @ d 4

Upinacia klieStina ET na rezanie zavitov s axialnou
kompenzéaciou Menovity upinaci @ d 7

Suprava upinacich kliestin ER 18dielna 3—20 mm
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 17

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci d 19

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 15
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 20
Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 13

Trubicka na chladenie HSK pre HSK 32

309002 18

309432 11

30943212

308986 10
308981 10
3089817
308986 6
309000 13
308986 3
308981 15
309001 8
309000 14
309001 7
309000 9
309001 4
309001 5

309002 4

3094327

309024
309001 17

309002 19

308986 15
309000 20
309001 13
309880 32
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Kliestina ER Menovity upinaci @ d 8

KlieStina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci @ d 12

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci@d 15

Kliestina ER Menovity upinaci @ d 13

Kliestina ER Menovity upinaci @ d 4

KlieStina ER Menovity upinaci @ d 6

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 18
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 20

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci @ d 6

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 4
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 15
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 19

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 9

Upinacia kliestina ET na rezanie zavitov s axidlnou
kompenzaciou Menovity upinaci @ d 9

ER upinaci klu¢ pre kliestinové upinace ER 32
Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 19
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 16
Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 5
Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 11
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 9

Nastrény klu¢ pre trubicku pre privod chladenia HSK pre
HSK 32

Kliestina ER Menovity upinaci @ d 14
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 18
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 12

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci@d 11

308981 8

309002 12

309002 15

308981 13
308981 4
309000 6
308986 18
309001 20

309002 6

308986 4
309001 15
309000 19
309001 9

3094329

309680 32
309001 19
309001 16
308986 5
308986 11
308986 9

309890 32

308981 14
309001 18
309000 12

309002 11
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Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 3

Upinacia kliestina ET na rezanie zavitov s axidlnou
kompenzaciou Menovity upinaci @ d 6

Kliestina ER Menovity upinaci @ d 12

Suprava upinacich kliestin ER 18dielna 3—20 mms
utesnenim

KlieStina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci @d 13

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci @ d 8

Kliestina ER Menovity upinaci @ d 6

Upinacia kliestina ET na rezanie zavitov s axidlnou
kompenzaciou Menovity upinaci @ d 10

KlieStina ER Menovity upinaci @ d 10
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 9
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 13

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinacid d 16

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci@d 3

KlieStina ER Menovity upinaci @ d 3

Suprava upinacich kliestin ER 8-dielna, 4—16, 20 mms
utesnenim

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 17

KlieStina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci @d 10

Upinacia klieStina ET na rezanie zavitov s axialnou
kompenzaciou Menovity upinaci @ d 4,5

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 6

Suprava upinacich kliestin ER 18dielna 3—20 mms
utesnenim a rozprasovacimi dyzami

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 7

Kliestina ER Menovity upinaci @ d 5
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309001 3

3094326

308981 12

309284

309002 13

309002 8

308981 6

30943210

309000 10
308981 9
308986 13

309002 16

309002 3

309000 3

309026

308986 17

309002 10

309432 4,5

309001 6

309285

308986 7
308981 5
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Suprava upinacich kliestin ER 18dielna 3—20 mm
KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 16
KlieStina ER Menovity upinaci @ d 16

Kliestina ER Menovity upinaci @ d 8

Kliestina ER Menovity upinaci @ d 3

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci@d 7

Upinacia klieStina ET na rezanie zavitov s axialnou
kompenzaciou Menovity upinaci & d 8

KlieStina ER Menovity upinaci @ d 15

Upinacia matica ERHigh Speed pre ER 32
Kliestina ER Menovity upinaci @ d 17

KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 10

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci @ d 20

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 14

KlieStina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci@d 17

Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 8

Kliestina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci@d>5

KlieStina ERs utesnenim a rozprasovacimi dyzami Menovity
upinaci@d9

Kliestina ER Menovity upinaci & d 20
Kliestina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 12

KlieStina ERs utesnenim Menovity upinaci @ d 12
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309280
308986 16
308981 16
309000 8
308981 3

309002 7

3094328

309000 15
309610 32
309000 17
309001 10

309002 20

308986 14

309002 17

308986 8

309002 5

309002 9

308981 20
309001 12
308986 12
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