Technicky list /% Hoffmann Group

R{HM
Sustruznicke skluc¢ovadlo s klinovou ty¢ou so zakladnymi a tvrdymi
nadstavbovymi c¢elustami, DIN 702-3, Typ / zaznam kratkeho ztzenia: 250/8

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 313140 250/8
GTIN 4019208227917
Trieda polozky 33R
Popis

Prevedenie:

- Maximalna presnost obvodovej hadzavosti a vymeny.

- S poistkou celusti, strediace upinanie.

- Velky prechod.

- Vysoka upinacia sila pri nizkej vynalozenej sile.

- Vyssie otacky vdaka bezpecnostnému blokovaciemu posavacu.

. Celuste je mozné jednoducho a rychlo otoéit, resp. vymenit.

- Vonkajsi obrys s okrajom proti striekajucej vode.

- Maznice na mazanie vsetkych klznych ploch.

Vyhoda:

Tam, kde sa poZaduju extrémne vysoké upinacie sily, vysoké presnosti obvodovej hadzavosti a
spolahliva trvala presnost opakovania.

Pouzitie:

Pre hlavy vretien DIN 702-3. S rozpernou skrutkou a maticou s ndkruzkom. Sustruznicke
sklu¢ovadlo sa upina vzdy bez medzipriruby priamo na hlavu vretena.

Material:

Celoocelové, kompletne povrchovo kalené.
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Rozsah balenia:

Vratane: 1 supravy Celusti, 1 upinacieho kluca, 1 supravy upeviovacich skrutiek.

Upozornenie:

Otvor E mozZete vyvrtat: vel. 160 pre 45 mm, vel. 200 pre 55 mm, vel. 250 pre 75 mm, vel. 315 pre

102 mm (za priplatok).

Technicky opis

@ centrovacieho kuzela B 139,719 mm
maximalne otacky 4200 min
Typ 250
Upinaci zdvih na Celust S 8 mm
5\(,);;?(2 upinania s tvrdymi nadstavbovymi ¢elustami 8-253 mm
\Ijslz]i?ih upinania s tvrdymi nadstavbovymi ¢elustami 99-261 mm
Pocet rozpernych skrutiek 4
Upinanie kratkeho kuzela 8
Prietok E 62 mm
Velkost rozpernych skrutiek M16
Vonkajsi @ A 256 mm
Hmotnost 33 kg
Klu¢ Vnuatorny Stvorhran K 14 mm
Norma DIN 702-3

Farebny kod pre prislusenstvo Rohm Klinové sklu¢ovadlo s ¢elustami

Druh produktu Skluc¢ovadlo klinovej tyce

Prislusenstvo

Suprava zakladnych Celusti 3dielna,rovné ozubenie pre typ

sklu¢ovadla 250 313207 250

313205 250
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Suprava zdkladnych celusti 3dielna,Sikmé ozubenie pre typ
sklucovadla 250

Suprava zakladnych Celusti 3dielna,Sikmé ozubenie pre typ

sklu¢ovadla 250 313200 250
Tvrdé nadstavbové Celuste 3dielna sada pre typ 313210 250
sklucovadla 250

Tvrdé nadstavbové Celuste 3dielna sada pre typ 313250 250

sklu¢ovadla 250
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