Technicky list /b Hoffmann Group

Digitalne posuvné meradlo drazok hriadelov s okrithlym hibkomerom,
Rozsah merania: 150mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 412752 150
GTIN 4059192002305
Trieda polozky 43A
Popis

Prevedenie:

Lahko citatelny displej LCD s vysokym kontrastom. Induktivny vodovzdorny meraci systém s
funkciou referen¢ného zamku.

Funkcia:

IP67: Sklada sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu
(prachotesné), ako aj uplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vratane 1 batérie ¢. 081560 vel. CR2032.

Zvlastne prislusenstvo:

Datovy kabel ¢. 498940.

Technicky opis

Kalibracia A1
Norma Vyrobna norma
Odcitanie s moznostou prepinania mm/palce
Dizka meracich ¢elusti 40 mm
Hibkomer dostupny ano
Hibkomer 1,6
Odcitanie 0,01 mm
Odc¢itanie 0,0005 palec
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Najvacsia pripustna chyba
Rozsah merania

Poistka nameranej hodnoty
Vyr. €. obsiahnuté batérie/akumulatory
Pocet obsiahnutych batérii
Stupeni ochrany krytom IP
Zasobovanie energiou
Rozhranie

Rozhranie

Rozhranie

Meracia technika

Material

vietky diely

Balenie

Druh produktu

0,03 mm
0-150 mm
Systém MAHR Reference Lock
081560 CR2032
1
IP 67
Prevadzka s batériami
Rozhranie RS232C
USB rozhranie
Rozhranie Digimatic
digitalna
uslachtila ocel, INOX
kalené
stabilny box

Univerzélne posuvné meradlo

Sluzby

Kalibracia DAkkSPosuvné meradlo/hibkové posuvné

meradlo maximalny rozsah merania 200 021010200
KahlgragaPosuvne merad'lo/hlbkove posuvné meradlo 021000 200
maximalny rozsah merania 200

Prislusenstvo

Pripojovaci kabelsimplex s datovym tlac¢idlom Typ R2 498940 R2
Gombikovy ¢lanok / Specialna batéria Typ batérii CR2032 081560 CR2032
Pripojovaci kabelsimplex s datovym tlac¢idlom Typ USB2 498940 USB2
Pripojovaci kabelsimplex s datovym tlac¢idlom Typ D2 498940 D2
Kryt priehradky na batérie 412235
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