Technicky list /% Hoffmann Group

Vysokovykonny chladiaci a mazaci koncentrat a rezny olej CBF, Obsah: 200l

e
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UDAJE O OBJEDNAVKE
Cislo objednavky 084241 200
GTIN 2050001676252
Trieda polozky 08J
Popis

Prevedenie:

Chladiaca a mazacia kvapalina s obsahom chléru, formaldehydu a kyseliny bérovej pre
vysoké naroky. Vysokotlakové prisady zabranuju odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovany v
molekularnej sile na reznom néstroji aj pri najvyssom zatazeni.

Vysoko vykonny koncentrat chladiacej a mazacej kvapaliny pre vnutorny privod chladiacej
kvapaliny (IKZ) a vhodny pre vysoky tlak.

Vyhoda:

Vylep3ena zivotnost nastroja, rezny vykon a kvalita povrchu. Bez obsahu chléru —
nevznikaju Ziadne skodlivé pary, prijatelhé pre zZivotné prostredie.

Koncentraty chrania proti korozii, Setria lak a fyziologicky bezpecné, velmi stabilné proti
baktériam, dobre znasané na pokozke.

Pouzitie:

Univerzdlne vhodné pre vSetky prace trieskového obrabania (sustruzenie, frézovanie, vitanie,
rezanie zavitov, vystruzovanie, pretahovanie, pilenie, brusenie). Bezpodmienecne potrebné pri
obrabani tazko obrobitelnych materidlov. Normalny zmiesavaci pomer 1: 20, pre vysoko pevné
materialy a uslachtilu ocel, zmie3avaci pomer 1: 10 az 1: 15.

Upozornenie:
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Oleje Jokisch pre klzné a vodiace plochy su k dispozicii na poziadanie. Su optimalne
prispdsobené vietkym ostatnym produktom Jokisch (bez lepkavych zvyskov) a mozno ich pouzit
aj ako hydraulicky a prevodovy olej.

Technicky opis

Farba svetlohneda
Prevedenie sud
Kimenaticka viskozita 41 mm?*/s

Teplota skladovania 5-40°C

Obsah 2001

Druh produktu Chladiaci mazaci prostriedok
Hodnota refraktometra 2
Prislusenstvo

Cerpadlo zo sudov 084355
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