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Indikátor smeru točivého poľa TRITEST pro, Typ zariadenia: TRITESTPRO

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 473270 TRITESTPRO

GTIN 4014651200524

Trieda položky 47A

Popis

Prevedenie:
Indikátor smeru točivého poľa s vysoko výkonnou LED baterkou.
Použitie:
Na kontrolu smeru točivého poľa u trojfázových sietí.
Rozsah balenia:
Vrátane 3 kusov skúšobných hrotov a ozubenej zvierky.
Zvláštne príslušenstvo:
Batérie 081561 veľ. LR6.

Technický opis

Kategória prepätia CAT III 300 V

Ukazovateľ Fázového napätia L1, L2, L3 (LED)

Označenie výrobcu TRITESTPRO

Ukazovateľ Smeru otáčania poľa vpravo/vlavo (LED)

Rozsah napätia AC 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V

Kalibrácia I1
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Počet obsiahnutých batérií 3

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami

Druh produktu Indikátor smeru točivého poľa

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S 027120 S

Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S 027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná
veľkosť LR6

081561 LR6
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