Technicky list /% Hoffmann Group

HOLEX

Suprava paralelnych podloziek

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 366753
GTIN 4045197559395
Trieda polozky 32D
Popis

Prevedenie:

Brusené v paroch, tvrdost 60 HRC.

Presnost: tolerancia vysky 0,01 mm, tolerancia Sirky +0,02 mm.

Pouzitie:

Pri presnych pracach k rovnobeznému uchopeniu obrobkov v strojovych zverakoch alebo
pripravkoch.

Technicky opis

Vyska 32 mm
Vyska 17 mm
Vyska 42 mm
Vyska 26 mm
Vyska 22 mm
Vyska 28 mm
Vyska 38 mm
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Vyska 36 mm

Dizka 200 mm

Sirka 8 mm

Pocet list 8 Par

Druh produktu Paralelné podlozky
Prislusenstvo

Jednotlivy par paralelnych podloZiek pre366753 vel. 200x8

Sirka 32 366770 32
Jvcf_'dnotllvy par paralelnych podloziek pre366753 vel. 200x8 366770 42
Sirka 42
Jv(,adnotllvy par paralelnych podloziek pre366753 vel. 200x8 366770 36
Sirka 36
denotllvy par paralelnych podloziek pre366753 vel. 200x8 366770 17
Sirka 17
Jvcf_'dnotllvy par paralelnych podloziek pre366753 vel. 200x8 366770 26
Sirka 26
Jv(,adnotllvy par paralelnych podloziek pre366753 vel. 200x8 366770 22
Sirka 22
denotllvy par paralelnych podloziek pre366753 vel. 200x8 366770 38
Sirka 38
Jednotlivy par paralelnych podloziek pre366753 vel. 200x8 366770 28

Sirka 28
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