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Kompaktný upínač Duo

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 370260

GTIN 4045197312914

Trieda položky 39K

Popis

Prevedenie:
· S 2 rôznymi upínacími ramenami (rovné, príp. zalomené).
· Dvíhanie dodatočne možné otáčaním upínacích ramien.
Zvláštne príslušenstvo:
Pozri č. 370350 - 370560.
Upozornenie:
Upevňovacie skrutky č. 370450 – 370470 nie sú súčasťou dodávky.

Technický opis

Výška upínania Tlačenie S (rovné upínacie rameno) 0 - 80 mm

Vykladanie A (rovné upínacie rameno) 46 - 88 mm

Výška upínania Zdvíhanie S (rovné upínacie rameno) 52 - 142 mm

Výška upínania Tlačenie S (zalomené upínacie rameno) 38 - 129 mm

Vykladanie A (zalomené upínacie rameno) 48 - 91 mm

Výška upínania Zdvíhanie S (zalomené upínacie rameno) 4 - 94 mm

maximálna upínacia sila pri polohe upínacieho ramena -
zasunutého

11 kN
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maximálna upínacia sila pri polohe upínacieho ramena -
vysunutého

8 kN

Výška H 95 mm

Šírka B 40 mm

Dĺžka L 120 mm

Séria Duo

Druh produktu Kompaktný upínač

Príslušenstvo

Upínací kľúč OK 11 pre Monobloc, Duo a náradie na
napínanie reťaze

370350
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