Technicky list /% Hoffmann Group

Prednastavovaci pristroj, Typ: VG1

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 354760 VG1
GTIN 4045197436498
Trieda polozky 31E
Popis

Prevedenie:

- 15-palcova dotykova obrazovka, intuitivne a jednoduché ovladanie pomocou ikon.
- S kalibra¢nym zariadenim na zakladnom rame.

- Digitalna kamera s 24-nasobnym zvacsenim.

- Rychle nastavenie oboch osi (X/Z) jednotlivo alebo stucasne.

- Jemné nastavenie oboch osi (X/Z).

- Vreteno s indexovanim 4x90° a brzdou vretena.

- Radialne alebo axialne hadzanie vretena max. 2 pm.

Zariadenie pracuje v spojeni s volitelnymi softvérovymi rieSeniami sdvisiacimi s vyrobou HCS -
Hoffmann Group Connected Suite.

Vyhoda:

S tymto zariadenim ziskate kompatibilny stavebny prvok pre digitalne prepojenu vyrobu.
Zvysenie produktivity je mozné v interakcii so zodpovedajicimi moduldrnym softvérom.
Pouzitie:

Na meranie a prednastavenie nastrojov na stroji/vyrobnom centre.

Rozsah balenia:

Vratane ciachovacieho zariadenia na zakladnom upinaci, kldvesnica, odkladacie plechy, Cistic¢
reznych hran a meraci softvér v hlavnych cudzich jazykoch.

Zvlastne prislusenstvo:

- Podstavna skrina ¢. 354767.

- Redukcie ¢.354771; 354773; 354775; 354777; 354779.

- Tlaciaren na etikety ¢. 085505 vel. LW550 (DYMO).
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- Etikety ¢. 085565.

- Kryt ¢. 354789 vel. 1.
Upozornenie:

Obraz sa méze od originalu lisit.

Technicky opis

Hmotnost
Ovladanie merania
Sirka Zakladna
Hibka

Celkova Sirka

Rychle prestavenie
Meraci proces
Vyska

Zéakladny upinac
ZatazZenie vretena
Rozsah merania X

Rozsah merania Z

Zasobovanie energiou

150 kg
PC meracia elektronika
860 mm
590 mm
1500 mm
elektromagnetické

spracovanie obrazu 15-
palcovy dotykovy displej

1060 mm
SK50
100 kg
400 mm
500 mm

Sietova prevadzka

Séria HCS
Séria VG1

. HCS (Hoffmann Group
Rozhranie Connected Suite)
Druh produktu Prednastavovaci pristroj
Prislusenstvo

Suprava adresnych etikiet, biele Sirka etiketyxdizka etikety

36X89

Protiprachovy ochranny kryt, 2-dielny Typ 1

085565 36X89

354789 1
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Stol pre prednastavovaci pristroj Sirka 1500

Suprava adresnych etikiet, biele Sirka etiketyxdizka etikety
28X89

Meracie zariadenie pre stredy otacania
Cisti¢ reznych hran

RedukciaSK50/HSK Zakladny upinac¢ SK / redukcia HSK 50/
H100

RedukciaSK50/VDI Zakladny upinac SK / redukcia VDI 50/
V40

RedukciaSK50/VDI Zakladny upinac SK / redukcia VDI 50/
V20

RedukciaSK50/VDI Zakladny upinac SK / redukcia VDI 50/
V30

RedukciaSK50/VDI Zakladny upinac SK / redukcia VDI 50/
V50

RedukciaSK50/PSC Zakladny upinac SK/ redukcia PSC 50/
C63

RedukciaSK50/VDI Zakladny upinac SK / redukcia VDI 50/
V16

RedukciaSK50/VDI Zakladny upinac SK / redukcia VDI 50/
V25

RedukciaSK50/HSK Zakladny upina¢ SK / redukcia HSK 50/
H50

RedukciaSK50/HSK Zakladny upinac¢ SK / redukcia HSK 50/
H63

RedukciaSK50/HSK Zakladny upinac SK / redukcia HSK 50/
H40

RedukciaSK50/PSC Zakladny upinac SK / redukcia PSC 50/
C32

RedukciaSK50/PSC Zakladny upinac SK/ redukcia PSC 50/
C40

RedukciaSK50/PSC Zakladny upinac SK / redukcia PSC 50/
C50

RedukciaSK50/PSC Zakladny upinac SK/ redukcia PSC 50/
C80

354767 1500

085565 28X89

354785
354788

354775 50/H100

354773 50/V40

354773 50/V20

354773 50/V30

354773 50/V50

354777 50/C63

354773 50/V16

354773 50/V25

354775 50/H50

354775 50/H63

354775 50/H40

354777 50/C32

354777 50/C40

354777 50/C50

354777 50/C80
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