Technicky list /b Hoffmann Group

Digitalny hibkomer IP 67 s datovym vystupom, Rozsah merania: 150mm

o

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 418702 150
GTIN 4059192003449
Trieda polozky 43A
Popis

Prevedenie:

Dobre citatelny, kontrastny LCD ukazovatel s 8,5 mm vysokymi cislicami.

Moderny, energeticky Usporny meraci systém. Meracie plochy su najjemnejsie lapované. S
funkciou Preset (prednastavenie rozmeru), napr. na merania vzdialenosti s meracim nadstavcom
¢. 418630. Meracia lista vpredu s jemnym tvrdenym meracim kolikom & 1,5 mm, dlhym 5 mm.
Funkcia:

IP67: Sklada sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu
(prachotesné), ako aj uplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vratane 1 batérie ¢. 081560 vel. CR2032.

Zvlastne prislusenstvo:

Pridavny mostik s dlzkou 300 mm ¢&. 418610, meraci nadstavec pre meranie vzdialenosti ¢.
418630.

Datovy kabel ¢. 498940.

Technicky opis

Prierez Meracej listy 16X4 mm
Rozsah merania 0-150 mm
Dizka mostu 100 mm
Vyska cifier LDC displej 8,5 mm
Kalibracia A1
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Rozhranie

Rozhranie

Rozhranie

Odcitanie s moznostou prepinania
Odcitanie s mozZnostou prepinania
Pocet obsiahnutych batérii

Vyr. €. obsiahnuté batérie/akumulatory
Stupen ochrany krytom IP
Zasobovanie energiou

Odchylka merania E MPE

Norma

Odcitanie s moznostou prepinania
Poistka nameranej hodnoty
Meracia technika

Material

vietky diely

Balenie

Druh produktu

Rozhranie RS232C
USB rozhranie
Rozhranie Digimatic
0,0005 palec
0,01 mm
1
081560 CR2032
IP 67
Prevadzka s batériami
+0,03 mm
ISO 13385
mm/palce
Systém MAHR Reference Lock
digitalna
uslachtila ocel, INOX
kalené
stabilny box

Posuvny hibkomer

Sluzby

Kalibracia DAkkSPosuvné meradlo/hibkové posuvné

meradlo maximalny rozsah merania 200 021010200
KahlgragaPosuvne merad'lo/hlbkove posuvné meradlo 021000 200
maximalny rozsah merania 200

Prislusenstvo

Vysielac Typ S4E 498966 S4E
Pripojovaci kabelsimplex s datovym tlacidlom Typ R2 498940 R2
Pripojovaci kabelsimplex s datovym tlac¢idlom Typ USB2 498940 USB2
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Nadstavec na meranie vzdialenosti @ 4 mm 418630
Multifunkény prijimac / rozhranie kldvesnice USB BOX Typ 498975
Pridavny mostik dlhy 300 mm 418610
Pripojovaci kabelsimplex s datovym tlac¢idlom Typ D2 498940 D2
Gombikovy ¢lanok / Specialna batéria Typ batérii CR2032 081560 CR2032
Prijima¢/rozhranie kldvesnice USB Typ 498965
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