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Skrutka s T-drazkou (10.9. /8.8.) kompletny, Typ: 2220315

P )

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 375300 2220315
GTIN 4020772081089
Trieda polozky 35A
Popis

Prevedenie:

Skrutka s T-drazkou, kovana a valcovany zavit.

Standardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 - M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre

M14 - M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Komplet, s extra silnou podlozkou ¢. 375340 a vysokou maticou ¢. 375385.

Upozornenie:

. Priklad od¢itania - velkost 6625 znamena: T-drazka = 6 mm, zavit G = M6, dizka L =
25 mm.

Technicky opis

Sirka kamena e 35mm
Vyska k 14 mm
mala Sirka kameria a 21,7 mm
Dizka zavitu b 190 mm
Menovity rozmer T-drazky 22 mm
Zavit G M20
Dizka L 315 mm
Typ 787
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Druh produktu Skrutka s drazkou
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