Technicky list /b Hoffmann Group

Suprava Spiralovych vrtakov HSS ¢. 114150 v kazete, bez povlaku, Typ: 1-6

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 115120 1-6
GTIN 4045197024367
Trieda polozky 11B
Popis

Prevedenie:

Skladd sa zo $pirdlovych vrtakov DIN 338.

Profilové brusenie: Spiralové vrtaky s vysokou presnostou obvodovej hadzavosti a rozstupu, ako
aj s presnym vybrusom hrotu.

Vaporizované od & 2,4 mm.

S tvarom zahrotenia C od velkosti 4 mm.

Upozornenie:

Vel. 16 — 20: Vrtdk s @ stopky 16 mm.

Technicky opis

Pocet vrtakov 51

Vzdy stupajuce vitanie 0,1 mm
Rozsah vftania 1-6mm
Stopka Valcova stopka
Pocet reznych hran Z 2
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Povrchova uprava bez povlaku
Rezny material HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého & h8

Uhol Spicky 118 Stupen
Vnutorné chladenie nie

s kazetou ano
Farebny krazok bez

Druh produktu Spiralovy vrtak

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kod ISO
Hlinikové plasty podmienene vhodny 80 N
Alu (kratke rezanie) podmienene vhodny 45 N
Hlinik > 10 % si podmienene vhodny 50 N
Ocel < 500 N/mm? vhodny 40 P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 30 P
Ocel < 900 N/mm? vhodny 25 P
Ocel < 1100 N/mm? podmienene vhodny 10 P
Ocel < 1400 N/mm? podmienene vhodny 8 P
GG(G) vhodny 25 K
CuZn vhodny 80 N
Uni vhodny
Olej vhodny
Prislusenstvo
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 2,7 114150 2,7
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Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ((mm resp. palca) 3 114150 3
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 5, 114150 5,1
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 2,4 114150 2,4
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 5, 114150 5,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 5 1141505
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 2, 11415029
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 3, 114150 3,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 3, 114150 3,1
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 1, 1141501,9
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 5, 1141505,8
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 3, 114150 3,8
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 5, 1141505,2
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 2, 114150 2,8
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 3, 114150 3,2
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 4, 1141504,8
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 3,4 114150 3,4
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 2, 114150 2,2
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 3, 114150 3,7
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 3, 114150 3,3
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ((mm resp. palca) 4 114150 4
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 1,7 1141501,7
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ((mm resp. palca) 4,6 1141504,6
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 6 1141506
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ((mm resp. palca) 5,9 1141505,9
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 5,4 1141505,4
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ((mm resp. palca) 2 114150 2
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 4,4 1141504,4
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 4, 1141504,9
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 ( (mm resp. palca) 4, 114150 4,7
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