Technicky list /b Hoffmann Group

Mitutoyo
Digitalny strmenovy mikrometer IP65 s datovym vystupom a ra¢ciovym
bubnom, Rozsah merania: 25-50mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 421527 25-50
GTIN 4946368672878
Trieda polozky 44A
Popis

Prevedenie:

Medze presnosti presnejsie ako poziadavky z DIN 863.

Extra velky LCD ukazovatel (7,5 mm) pre bezchybné, rychle od¢itanie, blokovanie klavesnice.
Meracie plochy osadené tvrdym kovom.

Vyhotovenie chranené proti narazom.

Meracie vreteno tvrdené a brisené.

S ra¢novym bubienkom.

Funkcia:

IP65: Skladd sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo vietkych smerov a z ochrany proti
vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj Uplnda ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vratane 1 batérie ¢. 081560 vel. 357, 1. nastavovacia mierka od vel 25-50.

Zvlastne prislusenstvo:

€.421525 a 421527, datovy kabel ¢. 497445.

Technicky opis

Rozsah merania 25-50 mm
Stupanie vretena 0,5 mm
@ vretena 6,35 mm
Najvacsia pripustna chyba 2 um
Odc¢itanie 0,001 mm
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Kalibracia

Vyr. €. obsiahnuté batérie/akumulatory
Pocet obsiahnutych batérii

Stupen ochrany krytom IP

Zasobovanie energiou

B2
081560 357
1
IP 65

Prevadzka s batériami

Norma Vyrobna norma
Rozhranie USB rozhranie
Rozhranie Rozhranie Digimatic
Meracia technika digitalna
Balenie stabilny box
Druh produktu Strmeniovy mikrometer
Sluzby

Kalibracia DA.kk.SStrmeno.vy ,mlkrometer vratar)e 022050 100
nastavovacej mierky maximalny rozsah merania 100

KgllbraC|aStrm’enovy mlkrometer. vratane nastavovace;j 022040 100
mierky maximalny rozsah merania 100

Prislusenstvo

Vysiela¢ Typ S16E 498966 S16E
Multifunkény prijimac / rozhranie kldvesnice USB BOX Typ 498975
Pripojovaci kabels tlaCidlom Data Typ USB2 497445 USB2
Nastavovaci rozmer Celkova dizka 25 421100 25
Prijimac/rozhranie klavesnice USB Typ 498965
Pripojovaci kabels tlacidlom Data Typ D2 497445 D2
Gombikovy ¢lanok / $pecidlna batéria Typ batérii 357 081560 357
Pripojovaci kabels tlac¢idlom Data Typ D1 497445 D1
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