Technicky list /% Hoffmann Group

HOLEX

Skrutkova vitacka HSS ¢. 114360 ako suprava naplni, TiN, Typ: 1-10

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 115265 1-10
GTIN 4045197024749
Trieda polozky 12B
Popis

Prevedenie:

Sklada sa zo Spiralovych vrtakov DIN 338.

Normalna hrubka jadra bez vzostupu jadra.

Precizny zabrus hrotu.

Profilové brusenie:

Vysokd presnost obvodovej hadzavosti a rozstupu, vrtaky na sériovu vyrobu.
S hrotom typu C od velkosti 2,4 mm.

Technicky opis

Rozsah vftania 1-10 mm
Vzdy stupajuce vitanie 0,5mm
Pocet vrtakov 19
Stopka Valcova stopka
Pocet reznych hran Z 2
Povrchova uUprava TiN
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Rezny material HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého @ h8
Uhol picky 118 Stupen

Uhol sklonu zubov 35-40 Stupen

Vnutorné chladenie

s kazetou
Farebny krazok

Druh produktu

hie
nie

bez

Spiralovy vrtak

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kod ISO

Alu (kratke rezanie) podmienene vhodny 56 N
Hlinik > 10 % si podmienene vhodny 50 N
Ocel < 500 N/mm? vhodny 50 P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 37 P
Ocel < 900 N/mm? vhodny 31 P
Ocel < 1100 N/mm? podmienene vhodny 12 P
Ocel < 1400 N/mm? podmienene vhodny 10 P
INOX < 900 N/mm? podmienene vhodny 15 M
INOX > 900 N/mm? podmienene vhodny 10 M

Ti > 850 N/mm? podmienene vhodny 6 S
GG(G) vhodny 31 K
CuZn podmienene vhodny 80 N
Olej vhodny

mokré maximum vhodny
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Prislusenstvo

Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 4,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 7,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 6
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 1
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 3
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 3,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 6,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 8
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 5,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 1,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 4
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 8,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 9,5
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 7
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 9
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 10
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 2
Spiralovy vrtak HSSN @ DC h8 2,5

114360 4,5
114360 5
114360 7,5
114360 6
114360 1
114360 3
114360 3,5
114360 6,5
114360 8
114360 5,5
114360 1,5
114360 4
114360 8,5
114360 9,5
114360 7
1143609
114360 10
114360 2
114360 2,5
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