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NC vysokotlakový upínač Duo Plus, Typ: 125

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 360605 125

GTIN 4250364402262

Trieda položky 34A

Popis

Prevedenie:
Stabilné základné teleso z GGG60, vodiaca dráha brúsená a indukčne tvrdená.
Funkcia:
Osadenie a fixovanie prvého a druhého dielu na mobilných čeľustiach. Ďalšie točenie cez
západkový bod odistí spojku. Prítlačné vreteno aktivuje mechanický silový prevod.
Použitie:
· Vodorovne použiteľné.
· Možné upínanie 2 obrobkov rôznej veľkosti alebo upínanie 2 rovnakých dielov.

Rozmerové rozdiely ±2,5 mm (obrobok 1 k obrobku 2).
· Štandardné a svorkové upínanie nosnými čeľusťami alebo kombinácia obidvoch

možností.
· Možné upínanie 2 obrobkov rôznej veľkosti alebo upínanie 2 rovnakých dielov.

Rozmerové rozdiely ±2,5 mm.
Rozsah balenia:
4 úpinky, 3 nástrčné kľúče, 1 vložka nástrčného kľúča OK 14.
Zvláštne príslušenstvo:
Upínacie čeľuste č. 361400 − 361440, 361600, 361660.
Stupňovité lišty č.361950, 361960, 361970.
Sada svoriek č.361345.
Momentový kľúč č. 656050 veľ. 60.
Upozornenie:
· Celková dĺžka L ostáva nezmenená (nepatrné kolízne zóny).
· Príslušenstvo pozri č. 360530; 360570 a č. 361400; 361440; 361600 – 361970.
· Upínať vždy 2 obrobky!
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Pozdĺžna drážka 20 mm

Šírka základného telesa B 126 mm

m 255,2 mm

Hmotnosť 40 kg

Celková dĺžka L 633 mm

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Duo Plus

Typ 125

Dĺžka základného telesa a 530 mm

Priečna drážka 20 mm

Rozsah hrdla vretena 0 - 15 mm

s 43,2 mm

F 443 mm

g 24 mm

Výška základného telesa c 100 mm

Krútiaci moment 40 Nm

Upínacia sila do maximálne 40 kN

Séria Duo Plus

Druh produktu Strojový zverák

Príslušenstvo

Stupňovitá čeľusťmobilná pre typ 125 360468 125

3-rozmerný doraz obrobku Typ 300 360430 300

Doraz obrobku 360555
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