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AMEGR)

Vodorovny upinac s vodorovnou nohou, Typ: 4

o

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 376610 4
GTIN 4020772008093
Trieda polozky 35A
Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre pritlacné skrutky.

Kompaktna konstrukcia skrz novu rukovat.

Ergonomickad rukovat z 2 komponentov s vysokym komfortom ovlddania vdaka zvaésenej plochy
pre ruku.

S vodorovnym podstavcom na upevnenie na montaznej doske atd.

Pouzitie:

Na rychle upinanie a otvaranie pri vyrobe sériovych dielov alebo na montaz do
$pecializovanych upinacich pripravkov. Vhodné na upinanie pri vitani, vystruzovani, braseni,
ohybani, zvarani, montazi atd.

Technicky opis

Vzdialenost otvorov f 29-43 mm
Pridrzna sila P2 3000 N
celkova vyska 75 mm
Celkova dizka 287 mm
Pritlacna skrutka M8x65 mm
Pridrzna sila P1 2000 N
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@ otvoru d 8,5 mm
Vzdialenost otvorov e 41 mm
Typ 6830J

Vyska upinania H 45 mm

Druh produktu Vodorovny upinac
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