Technicky list /b Hoffmann Group

= TESA

Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 10-12mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 428800 10-12
GTIN 7630041108064
Trieda polozky 45A
Popis

Prevedenie:

Analégovy 3-bodovy vnutorny mikrometer na velmi presné meranie otvorov aj vo velkych
hibkach (mozné rozsirit az o tri prediZenia). Samostrediaci a samovyrovnavaci. Jediny vnutorny
mikrometer podla Abbeho principu (vylaicenie chyby preklopenia osti prvého usporiadania).
Meracie plochy z kalenej ocele (HV30-770).

Zvlastne prislusenstvo:

Nastavovacie kruzky ¢. 484030, predizenia ¢. 428802.

Upozornenie:

Strediace zariadenia pre velké hibky merania na vyZiadanie.

Technicky opis

Hibka merania s maximalnym predlzenim 352 mm
Rozmer A 2,5mm
Standardna hibka merania 52 mm
Rozsah merania 10-12mm
Najvacsia pripustna chyba 0,004 mm
Odc¢itanie 0,001 mm
Norma DIN 863
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Clenenie meracieho bubna
Meracia technika
Skusobny protokol
Kalibracia

Druh produktu

1/50 mm
analégova
Skusobny protokol vyrobcu
B6

3-bodovy dutinomer

Sluzby

Kalibracia3-bodovy dutinomer maximalny rozsah merania

20 022500 20

Kallbra.aa DAKkS3-bodovy dutinomer maximalny rozsah 022510 200
merania 200

Prislusenstvo

Nastavovaci krdzokDIN 2250 C Menovity rozmer & 11 484030 11

PredlZzenie pre vnatorny mikrometer IMICRO Typ 1/100

428802 1/100
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