Technicky list /b Hoffmann Group

SAV]
Permanentné magnetické gulaté sklucovadlo s radialnym rozstupom pélov,
@ sklucovadla: 300mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 380810 300
GTIN 4045197310941
Trieda polozky 33S
Popis

Prevedenie:

- Silne priliehavy, neodymovy, magneticky systém.

- Koncentrické drazky na vyrovnanie obrobkov.

- Stred magneticky neaktivny, tym je mozny prechodovy otvor.
VYP-ZAP spinanie ru¢nou pakou.

Pouzitie:

- Na bruasenie a sustruzenie.

- Radialnym pdlovym clenenim obzvlast vhodné na upinanie prstencov.
- Pre okruhle a prstencové obrobky.

Technicky opis

@ centrovania 150 mm
Menovita pridrzni sila 150 N/cm®
@ nezmagnetizovaného zrna 40 mm
@ sklucovadla 300 mm
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Hibka centrovania 6 mm

Hmotnost 30 kg

@ maximalny priemer vyvitaného otvoru 58 mm

@ zavitu 8xM8

@ rozostupnej kruznice otvorov 180 /260 mm
Tolerancia vysky +0,5/-2mm

Vyska 73 mm

Druh produktu Magnetické upinacie puzdro
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