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= TESA

Ciselnikové posuvné meradlo, Typ: 150/01

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 412415 150/01
GTIN 7630041105414
Trieda polozky 45A
Popis

Prevedenie:

Matnda pochrémovana stupnica. S ochranou proti ndrazom a chranenou ozubenou tyc¢ou.
Precizny odchylkomer s oto¢nym cifernikom s areta¢nou maticou.

Obzvlast tzky hibkomer. Odcitanie 1 mm na liste, 1/100 mm na okrahlom ciferniku.
Zvlastne prislusenstvo:

Tabulka zavitov ¢. 412180 pre zadnu stranu posuvného meradla.

Technicky opis

Dizka meracich ¢elusti 40 mm
Odcitanie (okruhly cifernik) 0,01 mm
Rozsah merania 0-150 mm
Kalibracia A1
Otacanie ukazovatela 1T mm
Dizka Krizové hroty 13 mm
Odchylka merania E MPE +0,03 mm
Norma ISO 13385
Hibkomer rohovy 3,6x1,7
Meracia technika analégova
Material uslachtila ocel, INOX
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vietky diely kalené

Balenie stabilny box

Druh produktu Ciselnikové posuvné meradlo
Sluzby

Kalibracia DA!(kS,Posuvne meradlo/hlbkove posuvné 021010 200
meradlo maximalny rozsah merania 200

KahlgragaPosuvne merad.lo/hlbkove posuvné meradlo 021000 200
maximalny rozsah merania 200
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