
Technický list

TextFlow 12

Digitálny manometer, Oblasť pre zobrazovanie: 0-10bar

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 080031 0-10

GTIN 4047322540162

Trieda položky 08A

Popis

Prevedenie:
Podsvietený digitálny manometer v pevnom plastovom kryte na monitorovanie a meranie tlaku
v suchom, bezolejovom stlačenom vzduchu a netoxických, neagresívnych plynoch.
3-miestny 7-segmentový podsvietený LCD displej.
Rozsah balenia:
Vrátane gombíkového článku CR2032.
Upozornenie:
Vhodný gombíkový článok nájdete pod č. 081560 CR2032.

Technický opis

Zobrazovací rozsah manometra 0 - 10 bar

Dĺžka 30 mm

Šírka 30 mm

Výška 36,8 mm

Pripojovací závit 1/4 AG palec

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
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Počet obsiahnutých batérií 1

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami

Druh produktu Hydraulický manometer
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