Technicky list /% Hoffmann Group

Mitutoyo

Packovy uchylkomer, dizka dotykového ramienka 17,4 mm, Rozsah merania v
jednom smere / @ puzdra: 0,4/40mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 436261 0,4/40
GTIN 4946368675688
Trieda polozky 44A
Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pakové meradla z drahokamu s meracim mechanizmom v praktickom robustnom
dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy su vyrobené z jedného kusu, vdaka ¢omu je upnutie
obzvlast pevné. Ochrana proti kordzii vdaka matnému chrémovaniu krytu.

S odcitanim 1/100.

Mitutoyo - Meraci mechanizmus z drahokamov s tvrdokovovou meracou gulé¢kou. Odolny voci
magnetickym poliam.

Pouzitie:

Ako presné porovnavacie meracie zariadenie na kontrolu menovitych rozmerovych odchylok

na kontrolu sustrednosti, vnitorné merania, kontrolu rovnobeznosti a rovinnosti, ako aj na
vyrovnavanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vratane upinacieho hrdla @ 8 mm.

Zvlastne prislusenstvo:

Stvorhranny drziak ¢.436510, centrovaci drziak ¢.436512, kibovy meraci stojan ¢.359680.
Nahradny diel:

Na poziadanie su k dispozicii ndhradné snimace s HM alebo rubinovou gul6c¢kou.

Upozornenie:

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 28.02.2024 22:35 1/2



Technicky list

/% Hoffmann Group

Dodatoc¢na informacia DIN 2270: Odcitanie 0,01 — rozpatie odchylky 10 um, celkové rozpatie

odchylky 13 um, rozpatie obratenej nameranej hodnoty 3 um.

Technicky opis

Odcitanie

Rozsah merania na smer
@ upinacej stopky h6
Meracia sila

@ meracej guldcky
@ puzdra

Rozsah natocenia
Dizka ramena sondy
Norma

Meracia technika
Balenie

Kalibracia

Druh produktu

0,01 mm
0,4 mm
8 mm
03N
2mm
40 mm
2x110 Stupen
17,4 mm
DIN 2270
analégova
stabilny box
c5

Packovy odchylkomer

Sluzby

KalibraciaPackovy odchylkomer Typ ANALOG 023330 ANALOG
Kalibracia DAkkSPackovy odchylkomer Typ ANALOG 023340 ANALOG
Prislusenstvo

Strediaci drziak Typ 436512
Kibovy meraci stativ Akény radius 120 359680 120
Stvorcovy drziak na malé tlacidla 436510
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