Technicky list /b Hoffmann Group

vallorbe
Presné ihlové pilniky 12-dielna suprava, Celkova dizka mm / $vaj¢iarsky sek:
140/1

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 527600 140/1
GTIN 613548181195
Trieda polozky 53B
Popis

Prevedenie:

Svajciarske presné ihlové pilniky zodpovedaju maximalnym narokom na tvarovu presnost,
presnost seku, vykon pilnika a zivotnost. Dizka seku = '/, dizka pilnika. Vyrobené zo $pecilnej
ocele pre presné pilniky s vysokou odolnostou proti opotrebovaniu (65-66 HRC). Presne
prispdsobené tvary, Specidlne uhly sekov a velky vyber r6znych sekov. Vysoky vykon pilnika.
Rychloupinaciu rukovét pozri pod ¢. 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Obsah:

1 kus

tvar1-12

Rozsah balenia:

V plastovej taske.

Upozornenie:

Pozri tieZ presné pilniky Habilis ¢. 527050 — 527070.

Technicky opis

Svajciarsky sek 1
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Celkova dizka 140 mm
Druh produktu Presny ihlovy pilnik

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kéd ISO
Alu mg vhodny
Ocel < 900 N/mm? vhodny
Ocel < 1400 N/mm? vhodny
Ocel' < 55 HRC vhodny
Ocel < 60 HRC vhodny
Ocel < 67 HRC podmienene vhodny
INOX vhodny
Ti podmienene vhodny
GG(GQ) vhodny
CuZn vhodny
Plast, sklolaminat vhodny
Drevo vhodny
Uni podmienene vhodny
Prislusenstvo
Rychloupinacia rukovatpre ihlové pilniky Typ 3 519700 3
Rychloupinacia rukovatpre ihlové pilniky Typ 2 519700 2
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