Technicky list /b Hoffmann Group

Kokon

IMPACT univerzalny kib, 3/8 palca

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 650590
GTIN 4991644340347
Trieda polozky 63R
Popis

Prevedenie:

Silny tvar, Specidlne na pouzitie na elektrickych alebo pneumatickych razovych utahovékoch
skrutiek. S priecnym otvorom a kruhovou drazkou na upevnenie. Vnutorny stvorhran podla DIN
3121.

Z bezpecnostnych dévodov ho pripevnite vhodnym spojovacim kolikom a gumenym
krazkom.

Vonkajsi Stvorhran podla DIN 3121 E 10 s pruziacou stopkou, vnutorné stvorhrany podla DIN
3121 G 10 s otvorom a kruhovou drazkou.

Material:

Chréom molybdénova ocel, povrch lesteny.

Upozornenie:

Dal3ie velkosti a vyhotovenia na vyZiadanie.

Technicky opis

Celkova dizka 48 mm
Pohonny Stvorhran 3/8 palec
vhodné pre pouzivanie stroja ano
Druh produktu Kardanovy kib
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Prislusenstvo
Gumovy kruzok na vlozky, 3/8 palca @ 22 650800 22
Sada poistkovych svoriek 10 kusov, pre vlozky, 3/8 palca,

) . . 650790 2
vratane vytahovaca Typ 2
Spojovaci kolik pre vlozky, 3/8 palca @xDizka 2,5X18 650900 2,5X18
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