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A7STAHLWILLE )"

Obojstranny otvoreny klt¢, Rozmery kltucov: 8X10mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky
GTIN
Trieda polozky

610100 8X10
4018754017744
63A

Popis

Prevedenie:

Zapustkové kovanie. Uzka tolerancia velkosti kluca.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s tchopom. Optimalna pevnost v ohybe, dobry prenos sily.

Norma:
DIN3110/1SO 3318
Material:

Chréom-legovana ocel; bez odlupovania chromovana niklom; kruhovo bruseny povrch.

Upozornenie:
<strong>UPOZORNENIE!

K dispozicii je aj alternativa od GARANT pre tento produkt!
Cislo odporu¢aného produktu: 610600</strong>

Technicky opis

maximalna vyska rozovretia h 5mm
maximalna Sirka rozovretia b1 20 mm
Rozmer cez steny , 8 mm
maximalna Sirka rozovretia b2 23 mm
Rozmer cez steny , 10 mm
Rozmery cez steny metrické
Dizka kluéa L 140 mm
Norma DIN 3110
Norma ISO 3318
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Poloha rozovretia 1

15 Stupen
Poloha rozovretia 2 15 Stupen
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkovy klu¢
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