Technicky list /% Hoffmann Group

6-hranna kibova vlozka nastréného klca, 1/4 palcova, Rozmer cez steny:
10mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 63127010
GTIN 4991644004072
Trieda polozky 63R
Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnutri zapustené pre rychle uchytenie hlav skrutiek.
Material:

Chrom-vanadiova ocel, chromovana.

Technicky opis

Dizka 35mm

Rozmer cez steny 10 mm

@ na strane vystupu 14,2 mm
Pohonny Stvorhran 1/4 palec
Vystupny profil 6-hranny nastrény kluc
Druh produktu Vlozka nastréného kltca
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