Technicky list /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Vlozka nastréného kluca, 3/8 palca pre Torx®, Profil Torx®: E6

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 637450 E6
GTIN 4018754003662
Trieda polozky 63A
Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnutri zapustené pre rychle uchytenie hlav skrutiek. Vnutorny
Stvorhran podla DIN 3120.

Optimalny priebeh vlakien s pouzitim $pecialneho postupu pri kovani. Uzke tolerancie velkosti
kluca. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kupeli, ¢im sa dosiahne exaktna kompletna
presnost. Kruhovo bruseny povrch.

Material:

Vysokovykonna ocel HPQ?®, bez odlupovania vdaka chrémovaniu niklom.

Technicky opis

Dlzka 28 mm

Rozmer profilu A 5,7 mm

@ na strane vystupu 8 mm

Profil Torx® E6

Pohonny Stvorhran 3/8 palec

Vystupny profil Nastrény kld¢ na skrutky TORX®
Druh produktu Vlozka nastréného kltuca
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