
Technický list

TextFlow 12

Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 46mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 613900 46

GTIN 4045197441591

Trieda položky 62A

Popis

Prevedenie:
Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.
Norma:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Materiál:
Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L 492 mm

Rozmer cez steny 46 mm

maximálna výška rozovretia h1 18 mm

Rozmery cez steny metrické

maximálna výška krúžku h2 max 28 mm

Nastavenie krúžku 15 Stupeň

Materiál Chróm-vanadiová oceľ

Povrch fosfátovaný

Atribút Názov produktu fosfátovaný

Druh produktu Skrutkový kľúč
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