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Pakové noznice na plech s dlhym nozom, Model: 4/300

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 769936 4/300
GTIN 2050001931757
Trieda polozky 76L
Popis

Prevedenie:

Stabilné telo noznic vyrobené z kalenej ocele. Oscilatné noZové sane bez véle (iba nizke straty

trenim), n6z vyrobeny zo Specialnej nastrojovej ocele, Speciadlne kaleny a bruseny. Rameno paky

s pruzinou protizdvazia ako ochrana pred nehodou, vietky otocné ¢apy nastavitelné, vietky

modely s plynule nastavitelnym pridrziavacom.

S pakovym prevodom, striha plechy a kruhovu ocel.

Povrchova uprava farby:

Cervenohneda.

Upozornenie:

- Pri neskorsej objednavke nahradnych nozov su potrebné tieto udaje: Znacka, model,
podla moznosti aj cislo stroja alebo presny nakres.

- Upozornujeme: Uvedena kapacita rezania je maximalna kapacita rezu. Pre neustale
namahanie v hornej oblasti rezu odporucame nasledujtci vacsi model.

- Specifikacie rezného vykonu sa vztahuji na material s pevnostou v tahu 450 N/mm”’.

Nahradna horna cepel #769938 a nahradna spodna ¢epel #769939 pozri v zozname dielov.

Technicky opis

Dizka noza hore 355 mm
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Hmotnost 30 kg
Vykon v strihu Hrubka plechu do4 mm
Vykon v strihu @ okruhlej ocele do 13 mm
Dizka noza dole 300 mm
Model 4/300
Druh produktu rezacie klieste
Prislusenstvo

N6z(dolny n6z) Vhodné pre model 4/300 769939 4/300
N6z(horny néz) Vhodné pre model 4/300 769938 4/300
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