Technicky list /b Hoffmann Group

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C @ 76 mm @ stopky 6 mm, BB-ZS, Zrnitost: 120

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 573550 120
GTIN 54046719316361
Trieda polozky 53M
Popis

Prevedenie:

Zaliate Specialne Cistiace kefy s homogénne brusne telieska so zmesou presne tvarovaného
keramického zrna a oxidu hlinitého a maju mimoriadnu Zivotnost. Extrémne flexibilné a
prisposobivé.

Radialna kefa Bristle-Brush pozostava z jednotlivych segmentov (Sirka cca 1,6 mm).
Upinaci tfn (@ stopky 6 mm) zaliaty so segmentami.

S ohnutymi Stetinami (typ C) na opracovanie profilovanych povrchov.

Pouzitie:

Dodrziavajte smer otacania.

Pouzitie na priame brusky alebo flexibilné hriadele bez dalsieho prislusenstva.

Pri dodrziavani maximalnej bezpecnosti pri praci na takmer vsetkych materialoch.
Odstranenie hrdze, zvyskov lepidla, farby, malych Skrabancov a vyronkov. Na prelinanie,
dokoncenie, lestenie, Cistenie a odihlenie.

Technicky opis
Zrnitost 120
Farba biela
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& kefy D, 76 mm
maximalne otacky 10000 min’
Sirka kefy 10 mm

@ stopky D 6 mm
Skratka pre brusivo Keramika
Atribut Nazov produktu BB-ZS
Oznacenie vyrobcu BB-ZS
Druh produktu Okruhla kefa
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