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Vysávač na triesky/kvapaliny, Označenie výrobcu: ECO-OIL13

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 078559 ECO-OIL13

GTIN 5711141019312

Trieda položky 07D

Popis

Prevedenie:
Vysokokvalitné, veľmi odolné priemyselné vysávače Nilfisk CFM „Grey Line“. Vysávač na
triesky/kvapaliny. S tichou a výkonnou turbínou 1,3 kW. Vstup s ⌀ 50 mm. Olejovzdorné
kolieska s parkovacími brzdami a olejovzdornými tesneniami. Kovové triesky sú oddelené od
kvapalín pomocou koša na triesky, ktorý je súčasťou dodávky. Výsledkom je opätovné použitie
chladiacich mazív a lepšia recyklácia kovových triesok.
Rozsah balenia:
Vrátane koša na triesky (30 l), podvozku, vypúšťacej hadice. Bez príslušenstva.
Upozornenie:
Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078551-078552.

Technický opis

Dĺžka 1050 mm

Výška 1500 mm

Počet turbín 1

Označenie výrobcu ECO-OIL13
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Vákuum 320 mbar

Hmotnosť 120 kg

Objemový prietok vzduchu 46 l/s

Objem kontajnera 180 l

Šírka 670 mm

Pracovná hlučnosť 76 dB(A)

Príkon 1300 W

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka

Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Priemyselná sada ⌀ hadice 50 078552 50

Priemyselná sadaodolná proti oleju ⌀ hadice 50 078551 50

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 18.03.2024 22:25 2/2


