Technicky list /b Hoffmann Group

il Wera
Otvoreny / ockovy klta¢ s ra¢nou JOKER 6000, Rozmer cez steny: 177mm
.
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UDAJE O OBJEDNAVKE
Cislo objednavky 614870 17
GTIN 4013288165282
Trieda polozky 63F
Popis

Prevedenie:

Zapustkové kovanie. Krdzkova strana s hladko sa otacajucou stabilnou prstencovou ra¢nou s
jemnymi zubami (80 zubov) s mimoriadne malym naslednym uhlom 4,5°.

Strana Celuste s dvojitym Sesthrannym profilom a vymenitelnou, tvrdenou kovovou doskou
spifia pridrznu funkciu a sltzi ako koncovy doraz, zabrariuje skiznutiu a umozfiuje maly uhol
spatného otocenia.

Material:

Chrém-molybdénova ocel, matne pochrémovana.

Technicky opis

Vyska rozovretia h, 8,5 mm
Rozmer cez steny 17 mm
Sirka rozovretia b 37,2 mm
Vyska krazku h, 10,5 mm
@ krazku D 32,7 mm
Dlzka kluéa L 224 mm
Rozmery cez steny metrické
Oznacenie vyrobcu 6000 Joker
Nastavenie kruzku 0 Stupen
Pocet zubov 80
Nasledny uhol 4,5 Stupen
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Vyrobny postup kovany v zapustke
Material Chrém-molybdénova ocel
Povrch matne chrémované
Prepinatelna racna nie

Druh produktu Skrutkovy klu¢
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