Technicky list /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Dvojstranny ockovy klt¢, rovny, na skrutky Torx®, Profil Torx®: E6XE8

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 619400 E6XES
GTIN 4018754022342
Trieda polozky 63A
Popis

Prevedenie:

Zapustkové kovanie, rovny tvar. Ploché hlavy a tenké krizky pre Uzke miesta. Dvojitd profilova
stopka tvaru T.

Material:

Chrém-legovana ocel, chromovana cez nikel.

Technicky opis

Torx®-Profil , ES
maximalny & krdzku D, max 9,6 mm
maximalny & kruzku D, max 11,6 mm
maximalna vyska kruzku h, ., 5,5 mm
maximalna vyska krazku h; ., 4,5 mm
Dizka klaca L 115,5 mm
Torx®-Profil , E6
Vyrobny postup kovany v zapustke
Material chrém-legovana ocel
Druh produktu Skrutkovy klu¢
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