Technicky list

/b Hoffmann Group

WAOLY

Presny vnutorny valcovy brusny kotu¢ D x D x H (mm), 32x32x10

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 595034
GTIN 9003176647421
Trieda polozky 53Y
Popis

Prevedenie:

Vysokovykonné brasne kotuce zo Specialneho korundu na vnutorné brusenie v keramickej

vazbe.
Pouzitie:

Univerzélne pouZitie na vnutorné brusenie, napr. brusenie priechodnych otvorov, licovania.

Specifikacia:
97A80215V112 Steel universal.

Technicky opis

Proces brusenia Vnutorny okrdhly

Brusivo Vysokovykonny Specialny korund
Skratka pre brusivo A

Specifikacia 97A80215V112 ocel univerzéalna
Tvar 5

@ kotucov D 32 mm
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Sirka kotuca T 32mm

Atribut Nazov produktu 32%32x10

@ otvora H 10 mm

@ vyhlbenia P 18 mm

Hibka vyhibenia F 1 16 mm

Druh produktu Vnutorny okrdhly brasny kotu¢

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kod I1SO
Ocel < 900 N/mm? podmienene vhodny
Ocel < 1400 N/mm? podmienene vhodny
Ocel < 55 HRC vhodny
Ocel < 60 HRC podmienene vhodny
INOX podmienene vhodny
mokré maximum vhodny
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