Technicky list /b Hoffmann Group

FEYGD

AN
Obojstranna racna, 3/4 palca

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 645300
GTIN 4024089006735
Trieda polozky 66A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podla DIN 3122 / 3123, vonkajsi stvorhran podla DIN 3120B 20 s
pruziacou stopkou, vnutorny stvorhran podla DIN 3120 D 20 s otvorom a odblokovacim
tlacidlom.

Kované, stabilnd a prakticka konstrukcia s profilovou stopkou. S prestavitelnym stvorhranom.
Pravy a lavy chod prestavenim spojovacieho Stvorhranu.

Norma:

DIN 3122-C 20

Material:

Chrém-vanadiova ocel, chrobmovana.

Technicky opis

Pohonny Stvorhran 3/4 palec
Norma DIN 3122
Celkova dizka 490 mm

Pocet zubov 36

Pracovny uhol 10 Stupeni
Material Chrém-vanadiova ocel
Povrch chrémovana
Druh produktu Racna
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Prislusenstvo

Stvorhranny spojovaci kus, 3/4 palca, samostatny 645310
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