Technicky list /% Hoffmann Group

TK viacucelovy vrtak dlhy s upinanim SDS-plus, @ vrtaka: 6
USRS e L e )

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 787060 6
GTIN 4002395353484
Trieda polozky 76G

Popis

Prevedenie:

Karbidova dosticka s ostro brasenymi reznymi hranami a viaci¢elovym uhlom reznej hrany.

Presné vrtanie aj na tvrdych povrchoch vdaka strediacemu zabrusu. Stopka zo zuslachtenej

Specialnej ocele.

Pouzitie:

Na vrtanie roznych materidlov aj pocas jedného pracovného kroku:

- tehly, porobeton, lahké stavebné materialy, plasty.

- Dlazdice, keramika, mramor, sklo.

- Armovacie zelezo v betone.

Upozornenie:

- Pozor: Pouzivajte iba s rotaciou (bez priklepu)!

- Rychlejsie vitanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulatora ako pri priklepovych
vitackach.

Technicky opis

@ vrtaka 6 mm

Dizka 3piraly 100 mm
Celkova dlzka 160 mm

Pocet reznych hran Z 2

Rezny material HM

Pouzitie s ndrazom/Ziadny naraz bez priklepového vrtania
Stopka SDS Plus

Druh produktu Viacucelovy vrtak
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