Technicky list /b Hoffmann Group

Kompaktné stranové stiepacie klieste X-Cut®, chromované s oplastenymi
rukovitami, Celkova dizka: 160mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 724300 160
GTIN 4003773075134
Trieda polozky 73F
Popis

Prevedenie:

So stihlou hlavou a indukéne kalenymi reznymi hranami (cca 64 HRC). Priechodny kib pre
maximalnu stabilitu.

KlieSte pochrémované, rukovate s viaczlozkovym oplastenim.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Specialna chrém-vanadiova ocel, zapustkovo kovana a kalend v oleji.

Technicky opis
Vykon v strihu makkého drotu do @ 4,8 mm
Vykon v strihu klavirneho drotu do @ 2,2 mm
Vykon v strihu tvrdého drotu do @ 2,7 mm
Celkova dizka 160 mm
Oznacenie vyrobcu X-Cut
Norma

DIN ISO 5749
Rukovat Viaczlozkovy plast
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VWrobny bostu Indukéne kalené rezné
y yp P hrany (cca 64 HRC)

Material Specialna nastrojova ocel

Povrch chrémovana

Druh produktu rezacie klieSte
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