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Krimpovacie kliešte, Typ: 6IS

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 729722 6IS

GTIN 4003773051893

Trieda položky 73F

Popis

Prevedenie:
Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka
integrovanému tlakovému zámku.
Vyrobené zo špeciálnej ocele. Presné profily, veľmi vysoký prevod – obzvlášť výhodné pre väčšie
prierezy pri krimpovaní.

Technický opis

pre prierez vodiča 0,5 - 6 mm2

Celková dĺžka 220 mm

Druh produktu Krimpovacie kliešte
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