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Nožnice na strihanie mreží a plochého materiálu, Celková dĺžka: 840mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 738000 840

GTIN 4005887492401

Trieda položky 73L

Popis

Prevedenie:
Hlava nožníc s prevodom, medzikus kovaný v zápustke, obmedzovací doraz s mimoriadne
veľkou nárazníkovou zónou, lakovaná rúrová stopka s viaczložkovými plášťami rukoväte.
Použitie:
Rezné hrany plochých tyčí v mriežkovaných roštoch od veľkosti ôk 30 × 30 mm.
Materiál:
Nôž z vysokolegovanej ocele, kovaný v zápustke, zušľachtený a indukčne kalené rezné hrany.
Náhradný diel:
Náhradná nožová hlava č. 738010.

Technický opis

pre plochú oceľ do 20 HRC 40×4 mm

Celková dĺžka 840 mm

Druh produktu rezacie kliešte

Príslušenstvo

Náhradná nožová hlava komplet so skrutkami Celková
dĺžka 840

738010 840
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