
Technický list

TextFlow 12

Servisný kufor na náradie z HDPE pojazdný

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 692905

GTIN 8024482011103

Trieda položky 64A

Popis

Prevedenie:
Zámky TSA: Pri cestách do USA môžu byť tieto zámky odomknuté a opäť zamknuté
bezpečnostným úradom USA „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocou
univerzálneho kľúča kvôli prehliadke obsahu kufra. Takže je vylúčené násilné odomknutiu kufra
(zničenie zámkov) pri prehliadke.
Integrované kľúče TSA (č. 692915) a podlahové klzáky, kovové závesy, rukoväť, 2 kolieska s
guľôčkovými ložiskami (⌀ 100 mm).
Vnútorné vybavenie so šitými zásuvnými priehradkami:
1 spodná vanička, deliteľná vrátane priehradky na náradie s 18 zásuvnými priečinkami
ako krytom. 2 boxy na malé diely v spodnej vaničke (č. 692909). 1 priehradka na náradie
s 26 zásuvnými priehradkami, 13 gumovými pútkami a 1 puzdrom na malé komponenty na
prednej a zadnej strane. 2 priehradky na dokumenty, namontované v kryte.
Použitie:
Kufor na náradie pre ľudí, ktorí časti lietajú.

Technický opis

Vnútorný rozmer šírka 345 mm
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Hmotnosť 7,5 kg

Vnútorný rozmer výška 185 mm

Vnútorný rozmer dĺžka 453 mm

Materiál HDPE

Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky

Kufor zaťažiteľnosť 25 kg

Vlastnosti kufra vhodné pre leteckú prepravu

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Príslušenstvo

Sada TSA zámkov 692915

Rukoväť 692910

Teleskopická rukoväť 692913
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