
Technický list

TextFlow 12

Súprava klieští na poistné krúžky 20 dielna na vnútorné a vonkajšie krúžky
pre vnútorné a vonkajšie krúžky

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 700170

GTIN 3148515415005

Trieda položky 73R

Popis

Prevedenie:
Kovaná rukoväť a kĺbová časť, vymeniteľné hroty (upínacia skrutka). Chrómované kliešte,
rukoväte potiahnuté plastom. S otváracou pružinou a plynule nastaviteľným obmedzením
otvárania.
Norma:
DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.
DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.
Rozsah balenia:
1 kliešte na poistné krúžky na vnútorné a vonkajšie krúžky s 9 pármi vymeniteľných hrotov (po 3
pároch priamych, zalomených v uhle 45°a 90°).

Technický opis

⌀ hrotov vonkajších klieští na poistné krúžky 0,9; 1,3; 1,8 mm

pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
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celková maximálna dĺžka vnútorných klieští na poistné
krúžky

180 mm

celková maximálna dĺžka vonkajších klieští na poistné
krúžky

180 mm

Počet klieští 2

⌀ hrotov vnútorných klieští na poistné krúžky 0,9; 1,3; 1,8 mm

Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok šikmý

Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok šikmý

Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok rovný

Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok rovný

Skladovanie v Plastový box

Norma DIN 5256 C a D

Norma DIN 5254 A a B

Hrot vymeniteľný áno

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky
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