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4-dielna sada klieští na poistné krúžky pre vnútorné krúžky, Počet klieští: 4

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 700135 4

GTIN 4045197492739

Trieda položky 72A

Popis

Prevedenie:
Z jedného kusa kovaného v zápustke, rukoväte potiahnuté plastom.
Norma:
DIN 5256 C − gerade Backen, für Innensicherungsringe.
Rozsah balenia:
1 kliešte na poistné krúžky č. 719805 veľ. J1; J2; J3; J4.

Technický opis

celková dĺžka maximálne 135; 180; 225; 320 mm

⌀ hrotov 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm

Počet klieští 4

pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov
12 – 25; 19 – 60; 40
– 100; 85 – 140 mm

Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok rovný

Norma DIN 5256 C

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky
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Príslušenstvo

Kliešte na poistné krúžky Typ J2 719805 J2

Kliešte na poistné krúžky Typ J4 719805 J4

Kliešte na poistné krúžky Typ J1 719805 J1

Kliešte na poistné krúžky Typ J3 719805 J3
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