Technicky list /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Otvoreny nastrény nastroj, Typ rozmer klaca: 1-13mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 657800 1-13
GTIN 4018754033850
Trieda polozky 63A
Popis

Prevedenie:

Kované v zapustke; vietky nastroje so zasuvnym pripojenim = obdIznikovy hriadel s odpruzenym
poistnym capom. Tym sa zabezpeci pevné a bezpecné ulozenie zasuvnych nastrojov v
momentovom klu¢i.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vdaka chrémovaniu cez nikel.

Udaje o pouzivani:

Legenda k vykresu a vzorcu:

|, = Dizka paky bez nastréného nastroja

|, = Jemne nastavena pomocka na zistenie uhlového vychylenia na momentovom kluci

|, = Dizka paky vratane z vyroby kalibrovanej pomécky na zistenie uhlového vychylenia

|, = Pomocka na zistenie uhlového vychylenia nastréného nastroja

L = Celkova dizka nastroja

T, = kratiaci moment, ktory sa ma nastavit

T, = Predpisany krutiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kltuce so 4-hrannym upina¢om.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacich nastrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho
nastroja (pozri skusobny protokol/ndvod na obsluhu pouzitého momentového kltuca). V pripade
odchylky opravte meradlo!
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Technicky opis

Vkladacia stopka

Rozmer cez steny

Sirka b

Vyska h

Séria

Pomocka na zistenie uhlového vychylenia S
Vymenitelné nastroje

Material
Povrch

Druh produktu

9%x12 mm
13 mm
30 mm
7 mm
731/10
17,5 mm
nastrény nastroj
chrém-legovana ocel

chrémovany (odolny
voci odlupovaniu)

Otvoreny nastrény nastroj
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