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Kombinované noznice s 2K-zlozkovou rukovatou zalomené, nastavenie
velkosti otvorenia, Celkova dlzka: 205mm
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UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 763040 205
GTIN 4045197600875
Trieda polozky 71D
Popis

Prevedenie:

Z nehrdzavejucej ocele, s otvaracou pruzinou.

Vysokokvalitné univerzalne noznice s ergonomickou 2-zlozkovou rukovatou a vlozkou s makkou
zénou. S pevnym rezacom drétu do @ 2,5 mm. Moznost nastavit rozne Sirky otvoru rukovati,
takze je idedlny pre velké aj malé ruky.

Rovny tvar, jemne ozubena spodna Celust.

Pouzitie:

Univerzélne pouzitelné. Idedlne na tenké plechy, plasty, kozu, lepenku, papier, povrazy, latky atd.

Technicky opis

Celkova dizka 205 mm
Dizka ostria 50 mm
Druh produktu Noznice
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