Technicky list /% Hoffmann Group

Suprava naradia pre mechanikov, 94-dielna s montaznou taskou

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 680252
GTIN 2050001016478
Trieda polozky 66H
Popis

Pouzitie:

S kvalitnymi nastrojmi najdélezitejSimi pre mechanikov; zostavena na zaklade skusenosti z praxe.
Rozsah balenia:

Posuvné meradlo GARANT: 1 ks ¢. 410100 vel. 150

Zvinovaci meter GARANT: 1 ks ¢. 462210 vel. 2

Trojhranny pilnik DICK H2 s rukovatou: 1 ks ¢. 511200 vel. 200

Polgulovy pilnik DICK H2 s rukovatou: 1 ks ¢. 513200 vel. 200

Gulaty pilnik DICK H2 s rukovatou: 1 ks ¢. 514200 vel. 200

Zamocnicke pilniky zoradené v plastovom puzdre: 1 ks C. 518930 (6-dielna)

Kefa na pilniky: 1 ks C. 576000 Vel. 115x40

Univerzalna pilka PUK®: 1 ks ¢. 581220 vel. 150

Obojstranny vidlicovy klu¢ 6 — 22 mm s drziakom: 1 ks Vel. 610960 Vel. 8 (6x7 — 19x22 mm) s 1 ks
C.611500 Vel. 8

Suprava uhlovych skrutkovacov na skrutky Torx®: 1 ks C. 624857 Vel. 8 (TX6 — TX25)

Suprava 6-hrannych uhlovych skrutkovacov s plastovou nasadou: 1 ks C. 626072 Vel.9 (1,5 - 10
mm)

Suprava nastrénych klu¢ov 1/4 palca: 1 ks C. 630368 (29-dielna)

Plochy skrutkova¢: 1 ks C. 660711 Vel. 5 (3,5 - 8 mm)

Skrutkovac¢ na skrutky Phillips: 1 ks C. 668401 Vel. 1; 2

Kombinované klieSte KNIPEX®: 1 ks ¢. 701500 vel. 160

Voddérenské klieste: 1 ks ¢. 706151 vel. 250

Ploché zaoblené klieste KNIPEX® s reznou hranou: 1 ks ¢. 713150 vel. 160

Pinzeta ihlova: 1 ks C. 727520 Vel. N

Bocné Stiepacie klieSte KNIPEX®: 1 ks ¢. 724900 vel. 160
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Plochy seka¢ PB Swiss Tools: 1 ks ¢. 741000 vel. 150

Suprava vyrazacov zavlaciek RENNSTEIG s vodiacim puzdrom: 1 ks C. 747200 Vel. 6 (2 - 8 mm)
Jamkovac PB Swiss Tools: 1 ks ¢. 749200 vel. 90

Zamocnicke kladivo GARANT s hickorovou nasadou: 1 ks C. 750110 Vel. 100; 300
NozZnice na plech Ideal s prevodom: 1 ks ¢. 766042 vel. 260

Predpichovac PB Swiss Tools: 1 ks ¢. 831600 vel. 80

Skrabak NOGA na jemnu mechaniku: 1 ks ¢. 836400 vel. 120

Plastova olejnicka: 1 ks ¢. 083529 vel. 80

Kombinované noznice: 1 ks ¢. 763100 vel. 140

Upozornenie:

Naradie sa dodava uvolhené.

Technicky opis

Druh produktu Sortiment nastrojov

Prislusenstvo

Skrutkovac pre Phillips, so silovou rukovatou Velkost

krizovej drazky 1 668401 1
11\/|5eochan|cky plochy sekac, Specialna kvalita Celkova dlzka 741000 150
Polgulaty pilnik Dizka bez pantu 200 513200 200
Suprava zamocnickych pilnikov, 6-dielnav plastovom 518930
puzdre

Mald plastova olejni¢ka Objem 80 083529 80
Kombinované noznicerovny Celkova dizka 140 763100 140
Idedlne noznice na plech s 2K-zloZzkovou rukovatou

Celkova dlzka 260 766042 260
Pinzeta Spicatd, 125 mm tvar AA Material N 727520 N
Prepichovac¢ s plastovou rukovitou Dizka ¢epele 80 831600 80
Presny Skrabak s vymenitelnou ¢epelouN4strojova ocel 836400
Suprava u,hlovyclh sktutkovacov na skrutky 624870 11
Torx®fosfatovany Pocet skrutkovacov 11

Zvinovaci meter s priezorom Dizka pasu 2 4622102
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Univerzalna pila “PUK” s univerzalnym kotu¢om (310)Pevna
rukovat

Suprava 6-hrannych uhlovych kltcov,poniklovany Pocet
skrutkovacov 9

Ploché zaoblené klieste rovné, lestené Celkova dizka 160
3hranny pilnik Dizka bez pantu 200

Jamky pre mechanikov Celkova dizka 90

Skrutkovac pre Phillips, so silovou rukovatou Velkost
krizovej drazky 2

Suprava vyrazacov zavlaciek v plastovom drziaku,

normalna kvalita Pocet vyrazacov zavlaciek 6

Zamocnicke kladivo sochrannym golierom nasady
Hmotnost bez ndsady 100

Okruhly pilnik Dizka bez pantu 200
Posuvné meradlo Rozsah merania 150

Suprava plochych skrutkovacov so silovou rukovatou Pocet
skrutkovacov 5

Montézna taska obojstranne vyklopna, so strednou
prieckou

Stranové stipaci kle$té lesklé Celkova dizka 160
Kombinované klieste, lestené Celkova dizka 160

Instalatérske klieste s plastovym povrchom Celkova dizka
250

Zamocnicke kladivo sochrannym golierom nasady
Hmotnost bez nasady 300

Suprava obojstrannych otvorenych kluc¢ov Pocet kltucov 8
Kefa na pilniky Dizka osadenia L3x-3irka L1 115X40

Suprava nastr¢nych kldcovstvorhran 1/4 palca29-dielne
Typ 6

Suprava naradia pre mechanikov, 94-dielnabez puzdra

/% Hoffmann Group
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