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HOLEX

Digitalny strmenovy mikrometer s meracim hrotom, Rozsah merania: 0-25

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 421726 0-25
GTIN 4045197928917
Trieda polozky 42B
Popis

Prevedenie:

Dobre ¢itatelny digitalny displej s pridavnym analégovym od¢itanim. Robustna kovova
konstrukcia.

Otocné meracie vreteno, meracie plochy z karbidu

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo vietkych smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu
vo vnutri (ochrana proti prachu), ako aj uplna ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vratane 1 batérie ¢. 081560 vel. 357

Technicky opis

Odc¢itanie 0,001 mm
Odcitanie 0,00005 palec
Kalibracia B1

Pocet obsiahnutych batérii 1

Najvacsia pripustna chyba 4 um

Vyr. €. obsiahnuté batérie/akumulatory 081560 357
Stupen ochrany krytom IP IP 54
Zasobovanie energiou Prevadzka s batériami
Norma DIN 863
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Meracia technika
Balenie
Odcitanie s moznostou prepinania

Clenenie meracieho bubna

digitadlna
stabilny box
mm/palce

1/50

Druh produktu Strmeniovy mikrometer
Sluzby

KahlgragaStrmenovy m|kr.ometer bez nastavovacej mierky 022000 25
maximalny rozsah merania 25

Ka.llbraC|a DAkIfSStrmenovy mlkrF)meter bez nastavovacej 022010 100
mierky maximalny rozsah merania 100

Prislusenstvo

Gombikovy ¢lanok / $pecidlna batéria Typ batérii 357 081560 357
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