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Suprava viacucelovych odihlovacov / Skrabakov v plastovom boxe 19-dielne

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 839955
GTIN 7290005397905
Trieda polozky 83G
Popis

Rozsah balenia:

Presny Skrabak s vymennou cepelou: 1 ks ¢. 836400

Rukovat odihlovaca (bez cepele): 1 ks ¢. 838350

Teleskopicka stopka na S-¢epele & 3,2 mm: 1 ks ¢. 838430

Cepel odihlova¢a HSS @ 3,2 mm: 1 ks C. 838510 Vel. S10; S20; S30; S150
Hlava odihlova¢a ROTO-DRIVE HSS @ 10,4 mm: 1 ks ¢. 838610 vel. 10,4
Teleskopicka stopka na N-¢epele & 2,6 mm: 1 ks ¢. 839170

Cepel odihlova¢a HSS @ 2,6 mm: 1 ks Vel. 839010 Vel. N1; N2
Teleskopicka stopka na hlavu odihlovaca: 1 ks ¢. 839620

Hlava odihlovaca HSS, 90°, @ 20 mm: 1 ks ¢. 839610 vel. 20
Teleskopicka stopka na cepel Skrabaka: 1 ks ¢. 839679

Minicepel Skrabdka: 1 ks ¢. 839677

Specialna cepel $krabky: 1 ks &. 839678

Teleskopicka stopka na otocné rezné platnicky: 1 ks ¢. 839725

Reznd platnicka na klinové drazky, 11 mm: 1 ks ¢. 839720 vel. 11
Rukovat odihlovaca na teleskopicku stopku: 1 ks C. 839890 Vel. T

Technicky opis

Druh produktu Odihlovac
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Prislusenstvo

Britova dosticka pre klinové drazky pre maximalnu Sirku 11
Teleskopicka stopka na ¢epel Skrabaka

Teleskopicka stopka pre N ¢epele & 2,6

Presny Skrabak s vymenitelnou ¢epelouN4strojova ocel
Teleskopicka stopka na hlavu odihlovaca

Teleskopicka stopka pre S-Cepele & 3,2

Cepel odihlovac¢a Typ 5100

Cepel odihlovac¢a Typ S20

Specialna ¢epel $krabky, zalomena

Cepel odihlovac¢a Typ N2

Odihlovac HSS, 90° @ odhrotovacej hlavy 20

Cepel odihlovac¢a Typ S30

Cepel odihlovaca Typ 5150

Hlava na odihlovanie otvorov HSS 90°, so stopkou &
odhrotovacej hlavy 10,4

Teleskopicka stopka na oto¢né rezné platnicky

Rukovat odihlovaca Typ T

Univerzélny odihlovag, plastova rukovat s 1 ¢epelou (5150)
Cepel skrabky mini, priama

Cepel odihlova¢a Typ N1

83972011
839679
839170
836400
839620
838430

8385105100
838510 520
839678
839010 N2
839610 20
838510530
8385105150

838610 10,4

839725
839890 T
838350
839677
839010 N1
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